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pro M compact®

Sicherungsmaterial
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Bestellangaben

Kurzbezeichnung

Erzeugnis-Nr.

bbn
40 12233
EAN

Preis |Preis- | Gew. | Verp.-
1 Stick | grup- |1 St. | einh.
€ pe kg St.

DO0-Schmelzeinsatze nach DIN 49 522, Zeit-Strombereich gL nach DIN VDE 0636 Teil 41 passend zu DO1/E14
2 rosa 1,5 DO1x 2gL GMN 977 120 POO11 | 60480 7 0,63 |13 0,006 |10
4 braun 1,5 DO1x 4gL GMN 977 120 PO012 | 60490 6 0,63|13 0,006
6 grin 1,5 DO1x 6gL GMN 977 120 PO013 | 60500 2 0,63|13 0,006
10 rot 1,8 D01 x 10 gL GMN 977 120 PO0O14 |60510 1 0,46 |13 0,006
16 grau 2,1 DO1 x 16 gL GMN 977 120 PO0O15 |60520 0 0,46 |13 0,006
passend zu D02/E18
20 blau 2,3 D02 x 20 gL GMN 977 120 PO017 | 60530 9 0,58|13 0,011 |10
25 gelb 2,6 D02 x 25 gL GMN 977 120 PO018 | 60540 8 0,58 |13 0,012
35 schw. 2,9 D02 x 35 gL GMN 977 120 PO019 | 60550 7 0,80|13 0,013
50 wei3 3,5 D02 x 50 gL GMN 977 120 P0020 |60560 6 0,80|13 0,014
63 kupfer 4,2 D02 x 63 gL GMN 977 120 P0021 | 60570 5 0,80(13 0,015
DO-Schraubkappen nach DIN 49 525, 380 V, mit Priifloch
Kunststoffausfiihrung, RAL 7037
16 fur DO1 - D01 DIN 49 525 K |GMN 977 130 PO0O11  |60790 7 0,78|13 0,015 |20
63 fur D02 - D02 DIN 49 525 K | GMN 977 130 PO012 |60800 3 0,86|13 0,015 |20
63 fur D02 - Schraubkappe ILTS |2CDE 100 001 R1901 [65356 5 @ 1,15(13 0,015 |20
DO-Hiilsen-PaBeinsatze nach DIN 49 523
passend zu DO1/E14
2 rosa - DO1x 2 GMN 977 125 PO001 | 60600 9 0,34|13 0,001 |50
4 braun DO1x 4 GMN 977 125 P0002 |60610 8 0,34|13 0,001
6 grin DO1x 6 GMN 977 125 P0003 |60620 7 0,34|13 0,001
10 rot D01 x 10 GMN 977 125 P0004 |60630 6 0,34|13 0,001
passend zu D02/E18
2 rosa - DO2x 2 GMN 977 125 P0011 | 60640 5 0,37 |13 0,001 |50
4 braun D02x 4 GMN 977 125 P0012 | 60650 4 0,37|13 0,001
6 grin D02x 6 GMN 977 125 P0013 | 60660 3 0,37 |13 0,001
10 rot D02x 10 GMN 977 125 P0014 | 60670 2 0,37 |13 0,001
16 grau D02x 16 GMN 977 125 P0015 | 60680 1 0,37 |13 0,001
20 blau D02x 20 GMN 977 125 P0016 | 60690 0 0,37 |13 0,001
25 gelb D02x 25 GMN 977 125 P0017 | 60700 6 0,37|13 0,001
35 schw. D02 x 35 GMN 977 125 P0018 |607105 0,37 |13 0,001
50 wei3 D02 x 50 GMN 977 125 P0019 | 60720 4 0,37 |13 0,001

DO-Sicherungssockel fiir NEOZED-Sicherungseinsétze DO 1 / DO 2 mit geteilter Rahmenklemme und
Beriihrungsschutz nach BGV A2 aus glasfasergefiilltem, duroplastischem Polyester.
Mit zweigeteilter Rahmenklemme zur Klemmung zweier unterschiedlicher Leitungen, Anschlussquerschnitt
zu- und abgangsseitig max. 35 mm?
Mit Abdeckung fiir Verteilerbau / ohne Abdeckung fiir industriellen Anlagenbau

1 E14 DO1 INZ-16/1 DO1 GHV0 271 012 R0161 |55675 0 @ 4,00(13 0,070 |12
1 E14 DO1 INZ-16/1C DO1* |GHV0 271012 R1161 [55676 7 ® 4,30 13 0,075 |12
1 E18 D02 INZ-63/1 D02 GHVO0 271 012 R0631 |55677 4 ® 4,40|13 0,072 |12
1 E18 D02 INZ-63/1C D02* GHV0 271 012 R1631 |55678 1 ® 4,85|13 0,077 |12
3 E14 DO1 INZ-16/3 DO1 GHV0 271 012 R0163 |55679 8 ® 9,80|13 0213 | 4
3 E14 DO1 INZ-16/3C DO1* |GHVO0 271012 R1163 |55680 4 ® 10,9013 0225 | 4
3 E18 D02 INZ-63/3 D02 GHV0 271 012 R0633 |55681 1 ® 11,1013 0,220 | 4
3 E18 D02 INZ-63/3C D02* GHV0 271 012 R1633 | 55682 8 ® 12,00|13 0232 | 4
*mit Abdeckung
Abdeckung fiir Sicherungssockel INZ
1 INZ-1C GHV0 271 012 RO001 |55683 5 ® 0,48 |13 0,005 |24
3 INZ-3C GHV0 271 012 RO003 |55684 2 ® 1,15(13 0,012 (12
Spezialfeder zur Verwendung von Schmelzeinsatzen D01 in Schraubkappen D02

| | |FD1713 |GMN 977 130 PO004 |151207® | 0,32|13 |0,001 |50
@ bbn-Nr. 40 16779
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System

pro M compact®

Sicherungsmaterial

Einbau-Sicherungssockel
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2CDC 051 111 FO007 2CDC 051 110 FO007 2CDC 051 109 FO007

2CDC 051 112 FO007
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DO-Sicherungssockel ISS mit integrierter roter Abdeckung

DO0-Sicherungssockel fir NEOZED-Sicherungseinsatze D01 / D02. Berihrungsschutz gemas BGV A3.. Beidseitig mit
zweigeteilter Rahmenklemme zum Anschluss zweier unterschiedlicher Leitungen bzw. Leitung und Sammelschiene.
Anschlussquerschnitt zu- und abgangsseitig 1,5 — 35 mm? feindrahtig. Mit integrierter unverlierbarer Klemmenabdeckung.

Eine separate Abdeckung fiir den Verteilerbau ist somit nicht erforderlich. Anziehdrehmoment 4 Nm + 20 %.

Pol- Schraubkappe/ Bestellangaben bbn Preis |Preis-|Gew. |Verp.-
zahl Sicherung 40 16779 |1 Stlck |grup- |1 St. |einh.
Kurzbezeichnung Erzeugnis-Nr. EAN € pe kg St.
1 E14 DO1 ISS 16/1 2CDE 111 001 R1902 65579 8 4,00(13 0,08 |3
1 E18 D02 ISS 63/1 2CDE 161 001 R1902 65581 1 4,40(13 0,08 |3
3 E14 DO1 ISS 16/3 2CDE 113 001 R1902 65580 4 9,80(13 0,24 |3
3 E18 D02 ISS 63/3 2CDE 163 001 R1902 65582 8 11,1013 0,24 |3
MaBe in mm
@ @
©
27
ISS 16/1
ISS 63/1
[ee)
©
81

ISS 16/3
ISS 63/3
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System

pro M compact®

Anschlusssticke fur Sammelschienen
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Quer- | Anschiuss- | Anschluss | Bestellangaben bbn Cu- |Preis |Preis-|Gew. |Verp.
schnitt | fahne 40 16779 |zahl |1 Stuck|grup- |1 St. |einh.
mm? L/B mm Kurzbezeichnung ‘ Erzeugnis-Nr. EAN € pe kg St.
Anschlussstiicke vollisoliert, mit Stiftkontakt

6-25 15/4 | 90° Ast 25/15 QS 2CDL 200 010 R2515 |65653 5 0,012 2,30|15 50
6-25 15/4 | gerade |Ast 25/15 S 2CDL 200 011 R2515 |65654 2 0,012 2,30|15 50
6-25 15/6 | 90° Ast 25/15 Q 2CDL 200 000 R2515 | 65647 4 0,012 2,30| 15 50
6-25 22/4 |90° Ast 25/22 QS 2CDL 200 010 R2522 | 66943 6 0,012 2,35|15 50
6-25 30/4 |90° Ast 25/30 QS 2CDL 200 010 R2530 |65648 1 0,012 2,35|15 50
6-25 30/6 |90° Ast 25/30 Q 2CDL 200 000 R2530 |65649 8 0,014 2,35|15 50
6-50 15/4 | 90° Ast 50/15 QS 2CDL 200 000 R5015 |65650 4 0,014 4,00 15 50
6-50 15/4 | gerade |Ast 50/15 S 2CDL 200 011 R5015 |65656 6 0,014 4,00 15 50
6-50 15/7 | 90° Ast 50/15 Q 2CDL 200 010 R5015 | 65655 9 0,014 4,00 15 50
6-50 15/7 | gerade | Ast 50/15 2CDL 200 001 R5015 | 65651 1 0,014 4,00|15 50
5-50 17,5/7 | 90° Ast 50/18 QU 2CDL 200 100 R5018 |65658 0 0,019 4,00 15 50
6-50 17,5/7 | gerade | Ast 50/18 U 2CDL 200 101 R5018 | 65657 3 0,019 4,00|15 50
6-50 32/6 |90° Ast 50/32 Q 2CDL 200 000 R5032 | 65652 8 0,017 4,10| 15 50
25-95 |21/6,5 |gerade | SZ-Ast 95 gk* GHVO0 360 501 RO012 |52261 8 0,06 12,1015 0,067 |3
25-95 |24/6,5 | gerade | SZ-Ast 95* GHVO0 360 501 RO013 | 52262 5 0,06 10,50 | 15 0,067 |3
Abkiirzungen: Q = Klemme 90°, S = schmaler Anschlusspin,

U = speziell fUr Sicherungsautomaten Baureihe S200U und S200UP, * = nicht fur pro M compact

Quer- | Anschiuss-| Anschluss- | Bestellangaben bbn Cu- |Preis |Preis-|Gew. |Verp.
schnitt |art fahne 40 16779 |zahl |1 Stuck|grup- |1 St. |einh.
mm? L/mm Kurzbezeichnung | Erzeugnis-Nr. EAN € pe kg St.
Anschlussstiicke vollisoliert, mit Gabelkontakt

6-35 Gabel (10 SZ-AS 2 I* GHVO0 360 501 R0011 | 393300 0,012 2,90(15 0,023 |30
6-25 Gabel |15 SZ-AS 4 I* GHVO0 360 501 R0005 | 12410 2 0,012 2,30(15 0,012 |50
6-25 Gabel |15 SZ-AS 5 I* GHVO0 360 501 R0014 | 570121 0,012 2,30(15 0,012 |50
6-50 Gabel |15 SZ-AS 8 I* GHVO0 360 501 R0008 | 25950 7 0,014 4,00| 15 0,014 |50
6-50 Gabel |15 SZ-AS 10 I* GHVO0 360 501 R0017 | 58295 7 0,014 4,00| 15 0,014 |50

* = nicht fir pro M compact

Technische Daten Anschlussstiicke isoliert

Querschnitt 6-25 mm? 6-50 mm? 25-95 mm?

max. elektr. Belastung 63 A 100 A 225 A

max. Betriebsspannung 600 V AC 600 V AC 690 VAC

max. Anziehdrehmoment 2 Nm 3 Nm 19 Nm
Einspeiseklemme

Die 1poligen Klemmen kénnen zu mehrpoligen Klemmen aneinandergereiht werden.

6-35 SZ-ESK 2 2CDL 200 001 R3501 | 64676 5 3,00| 15 0,024 |10
6-50 SZ-ESK 3 2CDL 200 003 R5001 | 65257 5 3,40 |15 0,025 |10
6-50 SZ-ESK 3 S 2CDL 200 003 R5003 | 65288 9 3,40| 15 0,024 |10
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System
pro M compact®

Flexible Verdrahtungsbruicken
Neutral (N)- und Schutzleiter (PE)-
Sammelklemmen

Quer- | Liefer- Bestellangaben bbn Cu- |Preis |Preis-|Gew. |Verp.
schnitt |lange 40 12233 |zahl |1 Stick|grup- |1 St. |einh.
mm? mm Kurzbezeichnung ‘ Erzeugnis-Nr. EAN € pe kg St.
Verdrahtungsbriicken (schwarz)
mit Gabelkabelschuhen
———— |
= 6 125 SZ-DB 121 GHVO0 361 425 R0001 |55650 2 0,006 0,53|15 0,025 | 1000/50
SZ-DB 121 2CDC 061 179 FO004 10 135 SZ-DB 122 N GHVO0 361 425 RO031 | 55670 0 0,010 1,00|15 0,02 500/25
6 260 SZ-DB 231 N GHVO0 361 425 R0032 |55680 9 0,014 0,71|15 0,02 500/25
e ______}
= 10 SZ-DB 232 N GHVO0 361 425 RO033 |55690 8 0,022 1,30 |15 0,04 | 250/25
$z-DB123  2CDCO061180F0004 | g 330 SZ-DB 311 GHVO 361 425 R0034 557004 [0,029| 11,5015 [0,05 [ 100/25
e pE— mit Gabelkabelschuh und ultraschallverdichteten Kabelenden*
SZ-DB 125N 2CDC 061 181 FO004 6 125 SZ-DB 123 GHVO0 361 425 RO006 |55660 1 0,007 0,71 |15 0,01 | 1000/50
10 135 SZ-DB 124 N GHVO0 361 425 R0O035 |55710 3 0,012 1,10|15 0,02 500/25
6 260 SZ-DB 235 GHVO0 361 425 R0036 |55720 2 0,014 1,00|15 0,02 500/25
10 SZ-DB 236 GHV0 361 425 R0037 | 55730 1 0,024 1,35|15 0,04 | 250/25
3 mit ultraschallverdichteten Kabelenden*
o
b 6 125 SZ-DB 125N GHVO0 361 425 R0O038 |55740 0 0,007 0,82|15 0,01 | 1000/50
o
S 6 260 SZ-DB 233 N GHVO0 361 425 RO039 |55750 9 0,015 1,20| 15 0,02 500/25
§ 10 135 SZ-DB 126 N GHVO0 361 425 R0O040 | 55760 8 0,013 1,20 |15 0,02 500/25
ot 10 260 SZ-DB 234 N GHVO0 361 425 R0O041 | 55770 7 0,025 1,50 15 0,04 | 250/25
IS 10 330 SZ-DB 312 GHVO0 361 425 R0O042 |55780 6 0,032 1,65|15 0,05 | 100/25
Deispiel 1 ) Verdrahtungsbriicken (blau) mit ultraschallverdichteten Kabelenden *
erdrahtung von Geréten
unterschiedlicher Modulbreiten 10 135 SZ-DB 10/135 N 2CDL 200 301 RO135 |663526 @ [0,013 1,20 15 0,02 |25
mit S2-DB 125 N bzw. 312 10 |260 SZ-DB 10/260 N | 2CDL 200 301 R0260 | 663533 @ |0,025| 1,50|15 |0,04 |25
10 330 SZ-DB 10/330 N 2CDL 200 301 R0330 (66354 0 ® |0,032 1,65|15 0,05 |25
* Vorteile: - bei gleichem Querschnitt kleinere Abmessungen (mehr Platz in der Klemme)
- nahezu keine Ubergangswiderstande
— héhere Sicherheit, Aderendhllse kann sich bei extremen Bedingungen 16sen
Bonase Saouen ¥ Gsness s4s3sd
it A S s sass Zugang Abgang Bestellangaben bbn Preis | Preis- | Gew. | Verp.
20 a0egeD g 40 12233 1 Stuck | grup- |1 St. | einh.
j'E mm? mm? Kurzbezeichnung | Erzeugnis-Nr. EAN € pe kg St.
[Bepenes ssssme O
- =
PR < . . "
Rl Neutral- oder Schutzleiterklemmen ohne Isoliertrager
SZ-KLB 8, 12, 16, 24
1x16 2 x bis 16 |SZ-KLB 8 GJI2 320 131 R0O001 59660 7 3,60|15 0,025 |30
< 6 x bis 10
1x16 2 x bis 16| SZ-KLB 12 GJI2 320 071 R0013 59530 3 4,35|15 0,035 |30
2 10 x bis 10
o 1x35 4 x bis 16| SZ-KLB 16 GJI2 320 072 R0017 59540 2 6,20 |15 0,077 |30
8 12 x bis 10
5 1x35 4 x bis 16 | SZ-KLB 24 GJI2 320 073 R0016 59550 1 10,20 |15 0,100 | 30
20 x bis 10
Trager fiur Klemmen SZ-KLB
- fiir Schraubbefestigung
[o2]
e g fiir SZ-KLB 8 und 12 je 1 Stiick erforderlich
§ fiir SZ-KLB 16 und 24 je 2 Stiick erforderlich
&
SZ-Ktr mit KLB \ \sz-Ktr \Gle 024 027 R0O001 \59450 4 \ \ 0,47 \ 15 \ 0,003 \ 100
Neutral- und Schutzleiterklemmen mit Isoliertrager fiir
Schnellbefestigung auf Hutschienen EN 50 022
% Neutralleiter mit Isoliertrager blau; Version C fingersicher, Leiter6ffnungen einseitig geschlossen
| g 1x16 6x16 SZ-N 6/3 GHVO0 360 876 RO001 |55570 3 2,55|15 0,027 | 20
g 1x16 11x16 SZ-N 11/3 GHV0 360 876 RO002 |55580 2 3,50|15 0,043 |20
2 1x16 6x16 SZ-N 6/3C GHVO0 360 876 R0011 |57095 4 © 2,55|15 0,028 | 20
SZ-N6/3 1x16 11x16 SZ-N11/3C GHVO0 360 876 R0012 |57096 1 © 3,50|15 0,046 | 20
T - Schutzleiter mit Isoliertréger griin/gelb; Version C fingersicher, Leiter6ffnungen einseitig geschlossen
T Uy "
tee LY ‘;ﬁ ;lL': 2| 1x16 6x16 |SZ-PE 6/3 GHVO0 360 876 R0004 | 55600 7 2,55[15 0,027 |20
> 2 2 [ ] 3 1x16 11x16 SZ-PE 11/3 GHVO0 360 876 RO005 |55610 6 3,50|15 0,043 |20
-J q S 1x16 6x16 SZ-PE 6/3C GHVO0 360 876 R0014 |57097 8 © 2,55|15 0,028 | 20
o % 1x16 11x16 SZ-PE11/3C GHVO0 360 876 R0015 |57098 5 ® 3,50|15 0,046 | 20
SZ-N11/3
® bbn-Nr. 40 16779
AL IDED
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System Geratetragschienen
pro M compact® und Befestigungsmaterial

Lieferlange Bestellangaben bbn Preis | Preis- | Gew. | Verp.
——— 40 12233 |1 Stiick|grup- |1 St. |einh.
DSW 6 mm Kurzbezeichnung Erzeugnis-Nr. EAN € pe kg St.
e :
DSW 4 " .
—_— Gerateschienen
. =
DSW3 - Hutschienen (DIN EN 60 715 - 35 x 7,5 mm)
— g flir Einzelmontage mit 2 Schrauben auf ebener Flache (1 Modul = 17,5 mm)
DSW 2 S
;_ ) E fur 1 Modul DSW 1 GHS2 101 926 R0001 13580 6 0,83|5 0,060 |10
DSW 1 7] flir 2 Module DSW 2 GHS2 101 926 R0002 13590 5 1,20 |5 0,012 |10
o - fir 3 Module DSW 3 GHS2 101 926 R0003 13600 1 2,05|5 0,018 |10
i fur 4 Module DSW 4 GHS2 101 926 R0004 136100 2,15|5 0,024 |10
é fur 6 Module DSW 6 GHS2 101 926 R0006 13620 9 2,30|5 0,036 |10
3
8
X
%]
Hutschiene DIN EN 60 715, 35 x 7,5 mm, Materialstarke 1 mm,
- oberflachengeschutzt, sendzimiert bzw. galv. verzinkt.
(o2}
o
é 241 SKV-GTS 1 GHL1 101 915 R0001 | 04090 2 \ 1,85 \ 5 \0,09 \40
g X
i 4]
SZ-Sl 45.460
_ Hutschienen DIN EN 60 715, 35 x 7,5 mm, Materialstdarke 1 mm, Oberflache feuerverzinkt.
(o))
m
g 1000 SZ-Sl 45.460 GJI2 322 218 R0O001 59730 7 2,55|5 0,35 |10
o
S 2000 SZ-TS7,5L2 GJI2 322 218 R0007 59760 4 7,705 0,70 |20
SZ-TS7.5L2
/ 2 Hutschienen DIN EN 60 715, 35 x 15 mm, Materialstarke 1,5 mm, Oberflache feuerverzinkt.
d g
g 2000 SZ-Sl 45.472 GJI2 322 218 R0010 59780 2 9,50|5 1,30 |10
SZ-81 45.472 7]
2000 SZ-TS 15L2 GJI2 322 218 R0009 59770 3 14,10|5 0,78 |10
>
m
&
8
X
%]
SZ-TS15L2
2!;;3'45_53_1 i m o) Schnappfeder fur Geratebefestigung auf Hutschienen (DIN EN 60 715, 35 x 7,5 mm)
m
I
M'Iu_ m 8 fir Schraube M4 SZ-FB 45.53-3 GJH 842013 PO003 | 64560 2 0,30|5 [0,03 |50
- o
SZ-FB 45.53-3 & fir Schraube M5 SZ-FB 45.53-1 GJI1 842 013 P0004 64580 0 0,305 0,03 |50
A DD
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System Blind- und Verschlussplatten
pro M compact® Fullsticke

Ausschnitt- | Abdeckungs-| Bestellangaben bbn Preis | Preis-|Gew. | Verp.
é héhe/Farbe | preite 4012233 |1 Stick |grup- |1 St. |einh.
- Ké') mm mm Kurzbezeichnung Erzeugnis-Nr. EAN € pe kg St.
S. S. %
Z-BP 1 Z-BP -
SZ.BP 2 Blindplatten

fur Gerateabdeckungen mit Materialstérken von 1 bis 3 mm, Teilung: 1 Modul = 17,5 mm; Farbe: grau RAL 7035,
weiB RAL 9001

9 46/grau 213 SZ-BP 1 GHL5 301 904 R0001 06050 4 2,15|5 0,028 | 100
] 46/weiB 17,5 SZ-BP GHS2 701 913 R0001 12629 7 ® 0,41|5 0,005
§ 46/grau 17,5 SZ-BP 2 GHS2 701 913 R0002 12861 10O 0,41|5 0,005
N
§ ® bbn-Nr. 80 00126
9]
9 46/grau 220 SZ-BP 12G 2CDL 000 001 R1220 652278 @ 2,15|15 0,022 | 50
b 46/weiB 220 SZ-BP 12W 2CDL 000 001 R2220 66355 7 @ 2,15|15 0,020 | 50
- Verriegelung SZ-BP R 2CDL 000 001 R1001 65228 5@ 1,00(15 0,001 | 30
@ | furSz-BP12G
8
S| @ bbn-Nr. 4016779
)
. Verschlussplatte
o
m
3 fur den plombiersicheren Verschluss von ausgestanzten Gerdteabdeckungen.
5 Nur von der Innenseite der Gerdteabdeckung her I6sbar.
5 Fir die Gerateabdeckungen mit Materialstarken von 1,5 bis 3 mm verwendbar.
46/grau \1500 SZ-VP 1500 GJI9 959 038 R0O001 60290 2 \ 9,40 \ 5 \0,366 \ 10
u\L Vo, E
I 8 Endklammer
- o
X
SZ-FDT 2 o Zur Verhinderung seitlichen Verschiebens von Einbaugeriten auf Hutschienen nach DIN EN 60 715, 35 x 7,5 mm.
| END GJI1 001 814 ROOO1 500002 | 1,355  [002 |50
>
o - -
8 Fllstiick
o
& Dient u. a. der Warmeableitung von dicht aneinander aufgereihten Geréten mit hoher Warmeentwicklung.
SZ-FST 2 + SZ-FDT 2 Breite 8,75 mm, als Distanzsttick, zwei verschiedene Hohen, abbrechbar, fur Hutschienen nach DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm.
Edi-[[;[? 8,75 \ SZ-FST 2 GHL5 301 908 R0O002 | 06070 2 \ 1,35 \ 5 \ 0,01 \25

¥
|
1 - Federteil
1 — T
|

T Trager fur Gerateabdeckungen, verschiedene Distanzhdhen (in Verbindung mit Fillstiick FST 2)

=

SK 0184 B91

[ SZ-FDT 2 IGHL5301 908 RO005 | 06080 1 [ 0,97[5 [0,002[25

SZ-FST
Fullstick

Zwei verschiedene Hohen, abbrechbar, fir Hutschienen nach DIN EN 60 715, 35 x 7,5 mm

/ © fur Sicherungsautomaten S 220 (3 verschiedene Hohen)
(o]
N
. 3 8,75 | |sz-FsT |GJi1 480003 RO001 594108 | 1,25(5  |0,01 |25
o
SZ-KA 20 (@] %
Klemmenabdeckung*
- fiir S 260/S 270 IP 20 [sz-KA 20 GHS2 706 612 P0002 | 45200 7 ® [ 0,74[5 [0,02 [10
o
8 @ bbn-Nr. 40 16679 * Auslauf
>
g Drehantrieb
Q
8 Zur Betétigung von 2-, 3- oder 4poligen Automaten in geschlossenen Verteilern; fur Antriebsachsen von 5 oder 6 mm?
A (vierkant)
$2C-DH $2C-DH GHS2 001 901 R0003 | 57960 5 @ \ 32,30 \ 5 \ 0,175 \ 1
A DD
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System
pro M compact®

Betatigungssperre
Klemmenabdeckungen
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Bestellangaben bbn Preis | Preis- | Gew. | Verp.
40 12233 |1 Stiick | grup- |1 St. |einh.
Erzeugnis-Nr. EAN € pe kg St.

Beschreibung

Kurzbezeichnung

Erh6hungsstiick

zum Ausgleich von Einbaugeréten mit einer Einbauhdhe von 68 mm an Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe
S 210 (83 mm)

[sz-Eset;/ss [GHV0211425 R0001 [533909 [ 1,80[5 10,003[100

Betatigungssperre fiir Sicherungsautomaten und Schalter

zum Schutz gegen unerlaubtes oder gefahrbringendes Betétigen des Schalthebels. Ein Adapter erlaubt die Sperrung des
Schalthebels sowohl im AUS- als auch im EIN-geschalteten Zustand. Die Verriegelung erfolgt mittels Vorhangeschloss mit
einem Bugeldurchmesser von max. 3 bzw. 6 mm. Bei mehrpoligen Geraten besteht die Mdglichkeit, jeweils 1 Schloss pro
Pol vorzusehen.

Der Schlossadapter ist fir alle Sicherungsautomaten der Baureihe S 220, S 280 sowie Schalter der Baureihe E 220 und
270 geeignet.

Betétigungssperre fiir \ 3 mm | SA 1 GJF1 101 903 R0O001 58760 5 2,90|5 0,004 | 10
Schlossbiigel 6 mm |SA1E GJF1 101 903 R0004 58790 2 2,905 0,004 | 10
fiir $ 290 SA 1/S 290 GJF1 101 903 R0007 582612 © 3,40 |5 0,004 | 10
Vorhangeschloss

mit 2 Schlusseln SA2 GJF1 101 903 R0002 58770 4 7,80|5 0,02 10
Vorhangeschloss, identische

SchlieBung mit 2 Schllisseln | SA 21i GJF1 109 999 R0001 96940 1 7,80|5 0,02 10
Betatigungssperre einschl.

Vorhangeschloss

mit 3 Schlusseln

in Klarsichtbox SA3 GJF1 101 903 R0003 58780 3 8,955 0,05 10

® bbn-Nr. 40 16779

Klemmenabdeckkappe KA 27

fur allseitigen Schutz gegen Berthren stromfiihrender Teile. Geeignet zum Bau von Schaltanlagen nach
DIN VDE 0106 Teil 100 und BGV A2.

Die Stirnteile sind auf Hutschienen EN 60 715, 35 mm aufschnappbar. Die Haubenteile sind 475 mm = 27 Module
(@ 17,5 mm) lang, innen je ° Modul vorgepragt fiir bedarfsweises Ablangen.

KA 27 H
KA 27 S

Haubenteil, 1 Sttick

Stirnteil, 1 Stlick GHS2 101 934 R0001 136407 3,25 |5

GHS2 101 933 R0001 13630 8 7,30 |5
0,027 | 10

0,104‘ 10

Klemmenabdeckungen mit Grundplatte, Schutzart IP 40

Material: schlagfest und schwer entflammbar (UL 94 V-0), Farbe: weif3 (RAL 9001), Gliihdrahtpriifung 960 °C nach IEC 695-2-1

Die Grundplatte ist mit einer integrierten Hutprofil-Tragschiene versehen und kann mit Geraten mit Schnappbefestigungs-
einrichtung wie Sicherungsautomaten, Fehlerstromschutzschaltern, Modularen Einbaugeraten, usw. bestlickt werden.

KA27H+KA27S SK 0112 B91
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fir 2 Module PCD 2N GHS2 701921 R0002  [118698® | 7,50|5  |0,09 | 1
fir 4 Module PCD 4N GHS2 701921 R0004  [118728® | 8,70|5  |0,15 | 1
fir 6 Module PCD6N GHS2 701 921 R0006  [118773® | 12,00(5  |0,2 1
fr 8 Module PCD8N GHS2 701 921 R0008  |142228® | 14,60|5  |0,7 1
Sammelklemmen fiir Klemmenabdeckungen PCD

fir PCD 4 N und 6 N KL-PCD 4/6 GHS2 701 912 R0004  [125023® | 1,85|5  [0,017| 1
fir PCD 8 N KL-PCD 8 GHS2701912R0008  [124927® | 6,15|5  |0,079| 1
@ bbn-Nr. 80 00126
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Klemmenabdeckung
Flanschrahmen
Isolierstoffgehause

Beschreibung Bestellangaben bbn Preis | Preis-|Gew. | Verp.
40 12233 |1 Stiick | grup- |1 St. |einh.
Kurzbezeichnung ‘ Erzeugnis-Nr. EAN € pe kg St.
Einbausatz fiir Flanschbefestigung
8 bestehend aus Flanschrahmen, Befestigungsbolzen und Tragschiene
g fiir Sicherungsautomaten der Baureihen S 280 und S 220
3]
5 fur 2 Module S 500-ME 1 GHS5 001 008 R0O001 48450 8 23,60 |3 0,097 |1
fur 5 Module S 500-ME 2 GHS5 001 008 R0O002 48460 7 26,003 0,097 |1
S 500-ME 2 fiir 10 Module S 500-ME 3 GHS5 001 008 RO003  |48470 6 28,403 0,097 |1
Klemme fiir riickseitigen Anschluss der Hauptkontakte bei Fronteinbau
bis 25 mm? S 500-K 1 GHS5 001210 R0001 485307 | 12,80|3 [ 0,013 |10er Set
% Flansch-Montage MaBe in mm
max. 13,5 : flr Isolierstoff-Abdeckung
% Klemme S 500/KR max. 7,5 fir Metall-Abdeckung
m
SE —\.\?‘ == Frontplatte
5] e
x i Bohrplan
QES 10/3N o ¥ @ % {,*A__i,;,
S
6,5 L 6.5 N
13 L 13 EI_JLA L+13 3
ME1 ME2 MES é
L= 38 88 184 84 8 %)
._‘ =
Ausfliihrung mit
Vorpréa- bei- Bestellangaben bbn Preis | Preis- | Gew. | Verp.
w gungen geflgten 8000126 |1 Stiick |grup- |1 St. |einh.
2 Jinmm Kabelttllen | Kurzbezeichnung Erzeugnis-Nr. EAN € pe kg St.
(o2}
8
&
Isolierstoffgehause IP 55
QES 4/3 N Komplett mit Hutschiene nach DIN EN 60 715 und Kabeleinfiihrungstillen ohne N + PE Sammelklemmen (sishe SMO)
Material: schlagfest u. schwer entflammbar (UL 94 V-0), Farbe grau (RAL 7035), Glihdrahtpriifung 960 °C nach IEC 695-2-1
Gehéuse fiir 4 Module
2xQ27 2 QES 4/3N ‘GHL1 112 304 RO013 [119251 [ 22,50[5 10,370[18
Gehduse fiir 6 Module
2x 027 2 QES 6/3N GHL1 112306 RO013 119312 | 26,50(5  |0,440 12
= [[Geded 1] =
= =
—3 Gehduse fiir 10 Module
= oz =
— =
= = 6x032 \3 ‘QES10/3N ‘GHL1112310R0013 11937 4 \ 34,50\5 \0,690\10
(o]
2
g
a— =" % | N+ PE-Sammelklemmen fiir QES (IP 55)
SMO ... Neutral und Schutzleiterklemmen mit Isoliertréger fur Schraubbefestigung
fur QES 4/3 N SMO 4 GHL4 301 910 R0004 11976 3 8,10 |5 0,093 |10
fur QES 6/3 N SMO 6 GHL4 301 910 R0O006 11979 4 8,65|5 0,125 {10
fur QES 10/3 N SMO 10 GHL4 301 910 R0010 11982 4 15,00|5 0,105 {10
AL IDED
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System pro M

Bezeichnungsmaterial
far pro M Geréte

ST +ST-E

S$Z-KZS

SK 0187 B91

SK 0120 B91

SK 0018 294

SK 0202 B93

Beschreibung Bestellangaben

Kurzbezeichnung

Erzeugnis-Nr.

bbn
40 12233
EAN

Preis

€

Preis- | Gew. |Verp.
1 Stuck | grup- |1 St.

pe

kg

einh.
St.

Einzelkennzeichnungsschilder

bestehend aus durchsichtigem Schildtrager und einsteckbaren beschrifteten oder unbeschrifteten Papierschildern. Einsetzbar
fur Schalter, Taster, Leuchtmelder, StromstoBschalter, Installationsrelais sowie Sicherungsautomaten, FI-Schutzschalter und

ABB i-bus EIB Komponenten.

Schildtrager ST GHS2 101 945 R0002 13820 3 0,125 100
aufschnappbar

Beschriftungsschild ST-E GHS2 101 946 R0002 13830 2 1,505 1

(1 Satz = 300 Stiick) Satz
Beschriftungsschilder ST-EN GHS2 101 946 R0003 64530 5 1,75|5 1
durchnummeriert 1 - 100 Satz

(1 Satz=1-100)

Kennzeichnungsschildermatten

a 40 Schilder, beschriftet oder unbeschriftet. Die unbedruckten Schildermatten lassen sich von Hand mit wisch- und was-
serfesten Stiften, oder mit computergesteuerten Beschriftungssystemen (Plotter) beschriften.

Kennzeichnungsschilder

ohne Beschriftung SZ-KZSs GHS2 101 946 R0O004 00850 1 © 5,005 0,007 |30
mit Beschriftung 1 - 40 SZ-KZS/1 GHS2 101 946 R0005 00860 0 © 7,80|5 0,007 |30
mit Beschriftung 2 x 1 -20 | SZ-KZS/6 GHS2 101 946 R0010 05080 7 ® 7,80|5 0,007 |30
mit Beschriftung 4 x 1 - 10 | SZ-KZS/9 GHS2 101 946 R0013 39050 7 ® 7,80|5 0,007 |30
mit Beschriftung 4 x 11 - 20| SZ-KZS/10 GHS2 101 946 R0014 39060 6 © 7,80|5 0,007 |30
mit Beschriftung L1 SZ-KZS/11 GHS2 101 946 R0015 52484 1 © 7,605 0,007 |30
mit Beschriftung L2 SZ-KZS/12 GHS2 101 946 R0016 52485 8 © 7,60|5 0,007 |30
mit Beschriftung L3 SZ-KZS/13 GHS2 101 946 R0017 52486 5 © 7,60 |5 0,007 |30
Sonderbeschriftungen auf Anfrage: Mindestabnahme 50 Matten, ansonsten Mindermengenzuschlag.

® bbn-Nr. 40 16779
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Notizen
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