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Het Busch-ComfortPanel 
verenigt domoticafuncties en 
functies van infotainment- en 
entertainment in een fraai 
gevormd meesterstuk. 

Busch-ComfortPanel
Iedere dag een individuele ervaring

Via het Busch-ComfortPanel 
kunnen bewoners de verlichting 
aan- of uitdoen en dimmen, de 
jaloezieën bedienen, de kamer-
temperatuur regelen of alle 
genoemde functies combineren. 
Dit kan zelfs met afstandsbedie-
ning. Ook verhogen bewoners de 
veiligheid van hun woning door 
aanwezigheid te simuleren en 
door alarm/informatiemeldingen. 
Als bewoners willen weten wie er 
voor de woning staat, dan zetten 
zij de buitenmonitor van de came-
ra aan. Voor de meeste mensen 
is het een veilig idee om eerst 
op deze manier polshoogte te 
nemen. Daarnaast kan men een 
audioplayer voor MP-bestanden 
gebruiken en een videospeler 
voor het kijken van films. Verder 
kunnen bewoners zich laten 
wekken, spraak- en grafische 
berichten voor gezinsleden 
achterlaten, e-mails opvragen, 
actuele beursberichten volgen, 
even kijken naar het weerbericht 
en checken of er filemeldingen 
zijn. En dat alles met een intuïtieve 
bediening, ondersteund door een 
nieuw kleurbegeleidingssysteem. 
Al vrij snel zullen uw klanten het 
Busch-ComfortPanel niet meer 
willen missen.

Voor meer informatie:

ABB i-bus® KNX

Telefoon:	 (0318) 669 218

Efficiënte omgang met energieRSS lezer

Busch-ComfortPanel

Domotica
• Schakelen
• Dimmen
• Zonnewering
• RTR
• Sferen/Verloop

Entertainment
• Audio
• Video
• MP3
• Afstandsbediening

Infotainment
• RSS-lezer
• E-mail
• Memo spraak
• Memo grafische vormgeving
• Monitoring

Veiligheid
• Camera
• Alarmfunctie
• Meldfunctie
• Simulatie aanwezigheid



Voor meer informatie:

ABB i-bus® KNX

Telefoon:	 (0318) 669 218

Busch-priOn zwart glas, 2-voudig

Licht

Jaloezie

Verwarming

Kleurensysteem

Busch-priOn
Veelzijdigheid voorop

Met Busch-priOn kunnen bewoners een gehele ruimte sturen en 
bewaken. Of het nu gaat om verlichting, het oproepen van licht-
scènes, het instellen van de timer, de aansturing van jaloezieën of 
de bediening van de verwarming. Alle functies worden gekozen 
met een draaiknop. Het 3,5’’-TFT-display geeft alle informatie 
overzichtelijk weer. 

Kleuren dragen bij aan de veelzij-
digheid van Busch-priOn. Hiervoor 
zorgt de duurzame led-techniek 
die is toegepast bij Busch-priOn. 
De draaiknop licht op in de kleuren 
van het kleurensysteem en ver-
schaft bewoners op die manier 
informatie over de gekozen functie. 
Geel staat voor licht, blauw voor 

Busch-priOn zwart glas

Busch-priOn pure stainless steel

Busch-priOn wit kunstof Busch-priOn wit glas

de aansturing van de zonnewe-
ring, magenta voor lichtsferen en 
oranje voor het aansturen van de 
verwarming. Deze kleuren treft 
men ook aan in de wippen van 
de bedieningselementen. Kortom, 
Busch-priOn is het innovatieve 
Busch-Jaeger bedienings- en 
kleurconcept.

Licht

Zonnewering Verwarming

Lichtsferen

Busch-priOn 

zwart glas, draaidimmer

Busch-priOn 

zwart glas, enkelvoudig

Busch-priOn 

zwart glas, 3-voudig

5

Varianten
Busch-priOn heeft geen afdekraam 
nodig en wordt modulair opge-
bouwd. Met de wippen kunnen vrij 
programmeerbare functies worden 
opgeroepen, zoals lichtscènes. 
Busch-priOn kan perfect worden 
afgestemd op de specifieke eisen 
en wensen van uw klanten. Er zijn 
vier varianten in design: hoogglans 

’wit kunststof’, ’wit glas’, ’zwart glas’ 
en ’pure stainless steel ’ met een 
speciale coating waardoor  vingeraf-
drukken niet zichtbaar zijn.

Busch-priOn is prima te combineren 
met de schakelaarserie carat®. 
Deze heeft namelijk hetzelfde opper-
vlakte design.



VOLT

6

 
De themamaand oktober 
waarin deelnemers van de 
Stichting Elux het installatie-
concept centraal stelden in 
advies- en verkooptrajecten, 
is een succes geweest. Maar 
liefst 190 installatiebedrij-
ven vroegen in oktober een 
presentatie van het Elux-
installatieconcept aan. Het 
resultaat is, dat meerdere 
vertegenwoordigers wor-
den beloond met een iPod! 
Waaronder twee ABB verte-
genwoordigers Leon de Laat 
en Tjeu van Rooij. 

Het succes van de themamaand 
is aanleiding voor een volgende 
actie: Elux-installatieconcept - 
daar zit muziek in! 
U als installateur wordt gevraagd 
projecten aan te melden waarin 
het Elux-installatieconcept wordt 
toegepast. De projecten worden 
vervolgens voor verschillende 
doeleinden gebruikt: publiciteit via 
de vakpers, de website en niet te 
vergeten de nieuwsbrieven van 
de Stichting Elux. Installateurs die 

aan de actie meedoen. Als u aan 
deze actie meedoet, maakt u  
niet alleen kans op de bouwra-
dio, maar wordt uw bedrijfsnaam 
ook vermeld in de artikelen die 
naar aanleiding van de projecten 
verschijnen. Zo snijdt het mes 
aan twee kanten. Deze actie 
loopt door tot eind december 
2008. ABB ondersteunt deze 
actie, zelf zijn wij namelijk ook 
graag op de hoogte van projec-
ten waarin Elux toegepast wordt. 

Meer informatie over deze actie 
kunt u vinden op www.elux.nl. 
  
Mogen we ook dit keer weer op 
u rekenen? 
  

Daar zit muziek in!

Voor meer informatie:

ABB i-bus® KNX

Telefoon:	 (0318) 669 218

IP-router en IP-interface
Voor data-uitwisseling tussen KNX en IP

IP-router
De IP-router IPR/S 2.1 kan als 
snelle lijn- of bereikskoppelaar 
ingezet worden. 
Het lokale netwerk (LAN) wordt 
hierbij gebruikt voor snelle uitwis-
seling van telegrammen tussen 
de lijnen en bereiken. De router 
maakt hiervoor gebruik van het 
EIBnet/IP-protocol van de KNX-
Association (routing en tunneling). 
Hierdoor is het mogelijk om te pro-
grammeren en te monitoren van 
grote afstanden.
Het IP-adres kan vast ingesteld 
worden of van een DHCP-server 
worden ontvangen. Het compo-
nent heeft een externe voeding 
van 12 tot 30 V DC nodig.

IP-interface
De IP-interface IPS/S 2.1 maakt 
communicatie tussen een PC/lap-
top en de KNX-installatie mogelijk. 
De interface maakt hiervoor gebruik 
van het EIBnet/IP-protocol van de 
KNX Association. Op deze manier 
kunnen gegevens tussen het KNX 
systeem en het IP-netwerk worden 
uitgewisseld. Het component heeft 
een externe voeding van 12 tot 30 
V DC nodig.

Voor meer informatie:

Elux

Telefoon:	 (0318) 669 370
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Busch-Jaeger schakelmateriaal 
en de acties van Ons Groene Hert

Hebt u ze toevallig ook 
gezien? De verlichte recla-
meborden met de supergrote 
schakelaar en de oproep van 
de Nijmeegse Stichting Ons 
Groene Hert: ‘Doe alles uit!’? 
De afgebeelde schakelaar is 
een product uit de Busch-
Jaeger schakelaarserie SI.

‘Nacht van de Nacht’ en ‘Gratis 
energiescan’
De reclameborden zijn geplaatst als 
ondersteunende promotie voor de 
acties ‘Nacht van de Nacht’ en de 
‘Gratis energiescan’ van Stichting 
Ons Groene Hert. Met de ‘Nacht 
van de nacht’ actie wil de stich-
ting op een speelse manier erop 
wijzen om toch vooral het licht uit 

te doen als je niet in een ruimte 
aanwezig bent. Via de actie ‘gratis 
energiescan’ voor detaillisten en 
horecaondernemers krijgen de 
eerste 50 aanvragers deze ener-
giescan geheel gratis. 

Klassieker
De schakelaar uit de Busch-
Jaeger SI-serie is een klassieker 
van formaat! Heel veel huizen in 
Nederland zijn voorzien van deze 
schakelaar. Herkenbaar dus! 
Vandaar waarschijnlijk ook dat de 
schakelaar is gebruikt voor de actie 
‘Nacht van de Nacht’. 

Kijk ook even op 
www.onsgroenehert.nl.

Voor meer informatie:

Installatiedozen en -kasten

Telefoon:	 (0318) 669 226

De Multidoos MD4050 was 
dit jaar één van de drie geno-
mineerden. Volgens de jury 
is de Multidoos MD4050 een 
schoolvoorbeeld van innovatie 
vanuit de praktijk, een ontwik-
keling voor installateurs door 
installateurs. Een simpele inno-
vatie die zorgt voor gemak en 
efficiency in de hele keten. Van 
de administratie tot en met de 
bouwplaats. Hoewel de prijs 
uiteindelijk ging naar ‘eigenZaak’ 
van Sigma, is ABB buitenge-
woon trots op deze nominatie. 
Een stimulans om producten 
met de grootste zorg en aan-
dacht in de markt te blijven 
zetten.

Het succesverhaal achter 
MD4050
ABB heeft twaalf verschillende 
type inbouwdozen weten terug te 
brengen tot één enkele, namelijk 
de Multidoos MD4050. In februari 
2007 kwam deze innovatie op de 
markt. Hieraan ging een traject 
van research & development 

Nominatie Multidoos MD4050
‘schoolvoorbeeld van een innovatie vanuit de praktijk’
De BouwKennis Marketing Jaarprijs gaat ieder jaar naar 
het meest vernieuwende initiatief in de bouw-, vastgoed- en 
installatiesector. De aangemelde initiatieven worden op de 
volgende criteria getoetst: de toegevoegde waarde voor het 
bedrijf en voor de afnemer, het effect op het imago van het 
bedrijf en van de sector, het succes (kans), de originaliteit en 
de uitvoering.

en peilingen onder gebruikers 
aan vooraf. Onder andere een 
onderzoek naar wensen onder 
installateurs en een ‘slim idee’-actie 
over producten van ABB zorgden 
ervoor dat alle puzzelstukjes op 
hun plek vielen. 
Het onderzoek naar de wensen 
onder installateurs is zeer behulp-
zaam geweest, net als de ‘slim 
idee’-actie waarbij installateurs hun 
ideeën konden indienen. Door de 
input van installateurs is uiteindelijk 
de multidoos ontstaan. Het is dus 
echt een product voor en door 
installateurs.” 

ABB wil graag weten wat uw ervaringen zijn met de Multidoos MD4050. 
Ga daarom naar de website www.multidoos.nl en vul uw mening in bij 
suggesties.”
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Tijdens de uitzendingen van de ULTIEME 
woondroom liet een professioneel vakteam 
zien hoe je met allerlei toepassingen op het 
gebied van gas, water en elektra dagelijkse 
problemen van mensen adequaat verhelpt. 
Iedere keer stond een bijzonder verhaal 
centraal van mensen die om allerlei redenen 
vast waren gelopen. Het vakteam zorgde 
ervoor dat hun leefsituatie drastisch verbe-
terde. 

Hoofdsponsor
Als één van de hoofdsponsors heeft ABB 
meebepaald wat er tijdens de uitzendingen 
aan de orde kwam. Het vakteam heeft 
geregeld gebruikgemaakt van producten 
die ABB biedt. Van installatiedozen, Busch-
Jaeger schakelmateriaal tot installatiekasten 
en domoticasystemen. Dankzij de inspan-
ningen van het vakteam en de innovatieve 
ABB-producten die zich vooral richten op 
veiligheid, gebruiks- en bedieningsgemak, 
is voor de betrokken mensen een veel 
meer comfortabele en veiligere woonsituatie 
gecreëerd. En door de ABB-producten kon 
het vakteam bovendien sneller en efficiënter 
werken. Binnen het korte tijdsbestek van 
twee weken werden huizen iedere keer 
compleet gerenoveerd. 

Succes tv-programma 
‘de ULTIEME woondroom’
ABB werkte het afgelopen jaar samen met Uneto VNI, OTIB en twee 
andere fabrikanten (Draka en Moeller) aan de televisieserie: ‘de 
ULTIEME woondroom’.  Deze serie is ontwikkeld om het imago van 
de installatiebranche onder de Nederlandse bevolking te verbeteren. 
Klaarblijkelijk een aansprekende manier, want bijna iedere uitzending had 
ruim één miljoen kijkers!

Overzicht toegepaste ABB-producten in de ULTIEME woondroom:
Comfortwandcontactdoos•	
ABB i-bus•	 ® KNX-systeem en controle paneel
Busch-comfortschakelaar•	
Bewegingsmelder Busch-Wächter•	
Infolicht•	
IR afstandsbediening•	
MIVA-set•	
Opbouwschakelmateriaal AP•	 plus 
Elux installatieconcept•	
pure•	  stainless steel schakelmateriaal 
WaveLINE raammelder en universele melder•	
Seriedimmer•	
Inbouwradio •	
ocean•	 ®  spatwaterdicht schakelmateriaal
Draaidimmer•	
Hafonorm installatiekast •	
Datakast•	
Hafobox installatiedozen•	
Aftekenmal•	
Deksel detector•	
Kabelmof•	

Meer informatie over deze producten vindt u op www.abbconnect.nl.
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Succes tv-programma 
‘de ULTIEME woondroom’

De gietbouw heeft als bouwmethode het voordeel dat de elek-
trische installatie al in de ruwbouwfase wordt aangebracht. 
Dit vereist wel het gebruik van hoogwaardige en betrouwbare 
materialen. Het gietbouwprogramma van ABB biedt een com-
pleet programma in combinatie met een hoge vormvastheid en 
grote zekerheid. Een team van specialisten houdt zich bezig 
met de optimalisatie van dit programma. Sinds kort is het giet-
bouwzadel Z19-G verder geoptimaliseerd.

In de maanden april, mei en 
juni had u bij aankoop van 
een kabelmof actiepakket 
kans op een portable DVD 
speler. Er zijn honderden 
antwoordkaarten retour 
gekomen en uit deze stapel 
kaarten is iedere maand een 
prijswinnaar getrokken.

Prijswinnaars
De portable dvd spelers zijn 
gewonnen door:

Van Hattum te Helvoirt  •	
– mevrouw D. Reijnen
E.V.M. G. Bruinenberg te •	
Uffelte 
 – de heer G. Bruinenberg
Velegro B.V. te Montfoort  •	
– de heer E. Veldkamp (staat 
wegens ziekte niet op de foto)

Wij wensen de prijswinnaars veel 
kijkplezier toe!

Actie kabelmof KM8/16
3 halen 2 betalen!

Tot het eind van dit jaar loopt de actie ‘3 halen 2 betalen’. Profiteer 
nu en vraag bij uw groothandel naar het actiepakket van de kabelmof 
KM8/16. U kunt het actiepakket bestellen via uw groothandel onder 
bestelnummer: 1SPA007189F0105.

Handig!
Reparatiepoort voor MD4050

Kwaliteitsverbetering
Gietbouwzadel Z19-G

Prijswinnaars Portable DVD speler 
Kabelmofactie succesvol

Voor meer informatie:

Installatiedozen en -kasten

Telefoon:	 (0318) 669 226

Mevrouw D. Reijnen

De heer G. Bruinenberg

Voor meer informatie:

Installatiedozen en -kasten

Telefoon:	 (0318) 669 226

Een verkeerde poort opengebroken bij de multidoos MD4050? Geen nood! 
Het gat kan nu gerepareerd worden met de nieuwe reparatiepoort RP-MD. 

Afdichten
Met de reparatiepoort is het 
mogelijk om ongewenste open 
poorten van de multidoos 
MD4050 af te dichten. Ook 
hoeven er geen nieuwe dozen 
geïnstalleerd te worden als er bij 
een wijziging van de installatie 
een scheiding vereist is tussen de 
dozen. Bijvoorbeeld bij 230V en 
data. Da’s wel heel handig!

Eenvoudig
Plaats de reparatiepoort 
RP-MD aan de onder-
zijde van de doos achter de 
bevestigingsschroef van het 
schakelmateriaal. Pak de 
reparatiepoort tussen duim en 
wijsvinger vast en schuif het 
geheel naar de voorzijde van 
de doos. 

Klik aan de onderzijde de 
reparatiepoort in de doos. Het 
verwijderen is net zo eenvoudig! 
Druk vanaf de buitenzijde tegen 
de reparatiepoort en deze kan 
eruit worden genomen.

U kunt de reparatiepoort bestellen 
bij uw groothandel onder bestel-
nummer 1SPA007128F0130.

Dit heeft geleid tot een aanzienlijke 
kwaliteitsverbetering. Door het 
verlengen van de schuine steun-
ribben aan beide zijkanten wordt 
de belasting, die ontstaat door 
het storten van het beton, beter 
verdeeld en is de uittrekkracht fors 
groter geworden. 

Een bijkomend voordeel van het 
gebruik van het enkelpenszadel 

is dat de geboorde gaten 
dezelfde boormaat hebben als 
de dozen (4,8mm) én u hoeft 
de helft minder gaten te boren. 
Hierdoor bespaart u 50% op 
de boorkosten!

3 Halen
2 Betalen
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Met een Hafonorm-basiskast maakt u een installatiekast op maat. In een handomdraai! Zowel 
voor een renovatie- of uitbreidingsproject als voor nieuwbouw. U bestelt het aantal benodigde 
basiskasten en maakt ze op locatie op maat. Precies volgens de woonwensen van de eindge-
bruiker. Dat werkt een stuk sneller dan het bestellen van een complete kast. Deze eenvoudige 
werkmethode is mede mogelijk door het unieke Busboard®.  

Modulair Hafonorm programma 
Een flexibele basiskast voor alle composities  

Flexibiliteit 
Dankzij het Busboard® is de 
Hafonorm-installatiekast de meest 
flexibele in de markt. Na het 
bestellen van de basiskast hoeft 
u alleen nog maar de benodigde 
componenten op het busboard 
te klikken. De steekcontacten 
maken vervolgens automa-
tisch contact. U hoeft dus geen 
bedrading aan te sluiten aan 
de afgaande zijde. Mocht u in 
een later stadium meer groepen 
wensen, dan kunt u de kast altijd 
eenvoudig uitbreiden. Of het nu 
gaat om een extra licht-, fornuis- 
of krachtgroep.

Let op: u kunt de componenten 
ook zonder steekcontacten aan-
sluiten. Dit vraagt wél om een 
oplettend oog. 

Ruimtewinst 
De Busboard-techniek is een 
revolutionaire vinding die zich 
inmiddels dubbel en dwars bewe-
zen heeft. Door het busboard is 

Door de benodigde componenten op 

het Busboard® te klikken, hebt u alle 

composities binnen handbereik. 

het mogelijk om alleen de beno-
digde componenten op voorraad 
te houden in plaats van verschil-
lende complete kasten. Hierdoor 
bespaart u kostbare ruimte. 

Hafonorm-generator
Met de vertrouwde Hafonorm-
generator stelt u eenvoudig, 
met een muisklik de benodigde 
installatiekast samen. Met de 
Hafonorm-generator genereert u: 

de specificaties •	
het typenummer•	
het vooraanzicht van de kast •	
het installatieschema•	
de groepenkaart•	

Met de Hafonorm-generator 
kunt u eenvoudig elke gewenste 
installatiekast samenstellen. De 
Hafonorm-generator vindt u op 
www.abbconnect.nl. 
Kijk voor meer informatie over het 
Hafonorm programma op
www.hafonorm.nl.
 

Voor meer informatie:

Installatiedozen en -kasten

Telefoon:	 (0318) 669 226

“Ik heb alle composities
binnen handbereik”

Wil Blonk, Van den Pol b.v., Montfoort

Hier ziet u een aantal ingezonden foto’s waaronder de winnaar (rechts onder)De heer Buijtenhuis neemt zijn prijs in ontvangst

U bent enthousiast aan het klikken gegaan met de camera’s 
uit de Hafonorm vakantiekiek actie. We hebben veel foto’s 
mogen ontvangen met uiteenlopende onderwerpen. Deze 
foto’s zijn beoordeeld door een professionele fotograaf van 
Fotostudio 7 uit Veenendaal.  
 

Klik je vakantiekiek 
met Hafonorm

Bij de beoordeling van de foto’s 
is er gekeken naar de opdracht, 
de originaliteit en kwaliteit van 
de foto’s. De winnaar is de heer 
Flip Buijtenhuis van Elektrofort 
in Soesterberg. Motivatie van 
de heer Buijtenhuis bij deze 
foto: het klikt goed tussen 
natuur en infrastructuur. 

De mening van fotograaf was 
dat de compositie erg sterk is. 
Het onderwerp is origineel en de 
toelichting klopt. We willen hierbij 
iedereen bedanken voor de leuke 
inzendingen en we wensen de 
heer Buijtenhuis veel klikplezier 
met zijn nieuwe spiegelreflex 
camera.



Wil Blonk, Van den Pol b.v., Montfoort

11

Voor meer informatie:

Installatiedozen en -kasten

Telefoon:	 (0318) 669 226

Multidoos da’s         handig!
Het bewijs is geleverd

Succes
Uit onderzoek blijkt dat 93% 
van de markt de inbouwdoos 
kent. Bovendien is 97% van 
de gebruikers zeer tevreden. 
Ze zijn vooral te spreken over 
de multifunctionaliteit en het 
gebruiksgemak. Als klap op 
de vuurpijl werd de Multidoos 
onderscheiden met de ETOP 
Innovation Award 2007. Kortom: 
harde feiten die het succes van 
de innovatieve inbouwdoos 
onderstrepen. 

Nieuwe campagne
Om dat allemaal onder de aan-
dacht te brengen zijn we gestart 
met een nieuwe campagne: 
Multidoos da’s zeker handig! 
Ga voor meer informatie naar 
www.multidoos.nl.

2007 was hét jaar van 
de Multidoos. Deze 
buitengewoon handige 
inbouwdoos vond gretig 
aftrek. Anderhalf jaar na 
de introductie heeft de 
inbouwdoos zich dubbel en 
dwars bewezen.

Voor meer informatie:

Installatiedozen en -kasten

Telefoon:	 (0318) 669 226

Hier ziet u een aantal ingezonden foto’s waaronder de winnaar (rechts onder)

Veel pixels gevuld door ABB en haar klanten
Eind augustus hebben wij u geïnformeerd over de Multidoos 
grootverpakking. Voor ieder verkochte grootverpakking heeft 
ABB geld gedoneerd aan de pixelactie van het Wereld Natuur 
Fonds. Terugkijkend kunnen we constateren dat deze actie 
een groot succes is geworden, mede door uw bestelling. 

Met de nieuwe verpakkingsvorm 
van de Multidoos kunt u nu kie-
zen uit twee mogelijkheden:

Multidozen per 10 stuks •	
geseald en per 100 stuks 
verpakt in een doos, type 
MD4050.
Of 150 stuks Multidozen los •	
gestort in een omdoos, type 
MD4050-LS.

Met de aankoop van de Multidoos 
grootverpakking verbruikt u 
aanzienlijk minder verpakkingsma-
teriaal. En de afgelopen periode 
steunde u bovendien via ABB het 
Himalaya Klimaatproject van het 
Wereld Natuur Fonds. Van 1 augus-
tus tot en met 1 december heeft 
u dus het milieu op twee fronten 
geholpen.

Samen met u hebben we namelijk 
een forse bijdrage kunnen leveren 
aan de pixelactie van het Wereld 
Natuur Fonds. Een juiste stap in 
de richting van een evenwichtig 
klimaat in de Himalaya. ABB is 
zeer enthousiast over de pixelactie 
en heeft maar liefst 4.180,- euro  
gedoneerd. Een geweldig eindre-
sultaat! Ook na 1 december 2008 
blijven we uiteraard deze grootver-
pakking leveren. Dat is ook goed 
voor het milieu dicht bij huis. 

Op de website www.wnf.nl/pixels 
vindt u meer informatie over de 
pixalactie.
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ABB heeft drie verschillende series 
softstarters, om zo veel mogelijk aan 
de eisen en behoeftes van klanten te 
kunnen voldoen. Softstarters zijn be-
schikbaar voor zowel kleine als grote 
motorapplicaties. Een ABB softstar-
ter voorkomt veel nadelige elektri-
sche en mechanische effecten. De 
aanloopstroom wordt gereduceerd 
en hierdoor komen minder mechani-
sche krachten vrij. Het koppel wordt 
netjes geregeld en overgebracht. Het 
resultaat is dat er aanzienlijk minder 
belasting en daardoor minder slijtage 
optreedt. Hierdoor wordt de levens-
duur van de installatie aanzienlijk 
verlengd.

De twee fasen geregelde softstarter 
type PSR is uitermate geschikt voor 
kleine motorapplicaties met een 
normale  aanlooptijd. De PSR heeft 
een bereik van 3A tot 45A, maar is 
onlangs tot 105A uitgebreid.
Met zijn innovatieve compacte for-
maat is deze softstarter ideaal voor 
montage op plaatsen waar de ruimte 
beperkt is en waar een eenvoudige 
installatie gewenst is.

“Slimme” softstarters 

 FieldBusPlug
Voor het communiceren op 
afstand met de PSR is er ook een 
optie om een FieldBusPlug
aan te sluiten. 
Alle vier de typen van de PSR  
softstarter beschikken over een 
Run relais en een ingebouwde 
bypass. Als de motor aangelopen 
is, schakelt de PSR softstarter 
over op de bypass om zo warm-
teontwikkeling van de thyristors te 
reduceren. Vanaf 25A zijn de soft-
starters voorzien van een output 
signaal voor “Top of Ramp” (TOP). 
De standaard prestaties van de 
softstarter is tien starts per uur. 
Maar met behulp van een (optio-
neel) te monteren ventilator kan de 
startcapaciteit verhoogd worden 
naar 20 starts per uur. 

Technische specificaties PSR 
softsarters:
Stroombereik: 3.9 – 105A
(1.5 - 55 kW), bij 400V
Motorspanning: 208 – 600 V
Stuurstroom spanning:
24 V DC of 100-240 V AC

ABB heeft al tientallen jaren ervaring op het gebied van fabricage 
en ontwikkeling van softstarters. 

Voor meer informatie:

Systeemcomponenten

Telefoon:	 (010) 407 8947

Het programma 
insteekrelais van ABB
Insteekrelais worden veel toegepast in verschillende industriële 
applicaties. Als interface verbinden zij een elektronische bestu-
ring, bijvoorbeeld een PLC, PC of veldbus systeem, met de veld-
componenten.

Insteekrelais worden toegepast 
in vele functies zoals het schake-
len van AC of DC gebruikers met 
ohmse, inductieve of capacitieve 
belasting. Ook voor het schakelen 
van spanningen van een paar volt 
tot 250 V, schakelstromen van 
een paar mA tot 16 A. Een extra 
beveiligingscircuit, zoals bij halfge-
leidercomponenten is nietnodig. 
Bovendien zijn de relais ongevoelig 
voor korte spanning- en stroompie-
ken. 

12

ABB insteekrelais bevatten 
drie producten:

CR-P(rint) relais •	
CR-M(iniatuur)relais •	
CR-U(niverseel) relais.•	

Voor meer informatie:

Systeemcomponenten

Telefoon:	 (010) 407 8946
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Voor meer informatie:

Systeemcomponenten

Telefoon:	 (010) 407 8947

Voor meer informatie:

Systeemcomponenten

Telefoon:	 (010) 407 8947

PLC pre-wiring systeem
ABB biedt u met het ‘pre-wiring’systeem 
interfast een efficiënt bekabelingssysteem

Veerdruktechnologie 

Het programma 
insteekrelais van ABB

ABB Interfast is het efficiënte 
bekabelingssysteem vanaf de 
PLC.  Interfast is het efficiënte 
bekabelingssysteem  vanaf 
PLC-I/O kaart naar klemmen-
strook. Interfast is geschikt 
voor besturingssytemen van 
ABB, Siemens, Télémécanique, 
AEG, GE Fanuc, Cegelec, Allen 
Bradley, Omron en Mitsubishi. 
Interfast biedt mogelijkheden 
voor één -, twee -, drie – en  
vier-draads systemen. Zowel 
compleet geassembleerde of 
zelf samen te stellen blokken. 

Veerdrukklemmen
De veerdrukklemmen van ABB zijn 
door hun ergonomsiche uitvoering 
erg functioneel. De sleutel van het 
succes van deze klemmen is het 
unieke gecentreerde en zelf- 
geleidende ontwerp van de veer-
druktechniek. Hierdoor heeft een 
klem 3 of zelfs 4 aansluitmoge-
lijkheden. De standaardklemmen 
hebben allemaal hetzelfde profiel 
en zijn daardoor overzichtelijk en 
snel aan te sluiten. Veel ruimte 
wordt bespaard door gebruik te 
maken van geïsoleerde adereind-
hulzen. Alle verbindingen moeten 
met een schroevendraaier worden 
gemaakt, waardoor er een goede 
en trekvaste verbinding ontstaat. 
Zo is het niet mogelijk om de veer 
met een massieve draad te ope-
nen. De veerdrukklemmen zijn 
verkrijgbaar voor aders van 1,5 t/m 
35mm2, respectievelijk van 4 t/m 
16 mm breed. ABB biedt hiermee 
een compleet pakket veerdruk-
klemmen aan.

Accessoires
De ABB veerdrukklemmen 
kunnen naast het grote aantal 
standaardcoderingen ook worden 
voorzien van coderingen die op 
klantspecificatie worden geplot. 
De coderingen worden op de 
top of zijkant geplaatst. Naast de 
standaard accessoires is er ook 
een interne afgeschermde plug 
leverbaar. Deze plugs kunnen in 
alle standaard veerdrukklemmen 
worden gemonteerd. Verder is er 
de 2 mm testplug voor meet- en 
of monitoring circuits.

Binnen het programma zijn LED’s, 
zekeringen, optocouplers, analoge 
signaalomvormers, relais of schei-
ders leverbaar. Ook systemen 
die aan de PLC zijde voorzien 
zijn van Omniconnect, Sub-D of 
HE10/26 connectoren kunnen 
met Interfast aangesloten worden. 
Voor schroef- of veerdrukverbin-
dingen aan de veldzijde biedt ABB 
Interfast ook oplossingen.

Etage/componentklemmen
Naast de standaardserie veer-
drukklemmen van ABB zijn er 
scheidings- en zekeringklemmen 
en 2-etageklemmen. Ook zijn 
er etageklemmen met compo-
nenthouders, zoals klemmen die 
voorzien zijn van LED’s, diodes en 
weerstanden.

Mini-veerdrukklemmen
De ABB serie mini-veerdrukklem-
men loopt van 0,12 t/m 2,5 mm2 
(4mm2 massief) en zijn geschikt 
voor DIN rail 2 en 3. Ook kunnen 
ze met “snap on” of flenzen op 
platen worden bevestigd. Natuurlijk 
zijn ook voor de mini-veerdruk-
klemmen talrijke accessoires 
leverbaar. 

Toepassingen
Door de top aansluitingen zijn •	
deze veerdrukklemmen ideaal op 
plaatsen met weinig ruimte.
Ideaal voor omgevingen met •	
hoge vibraties (persen, ponsen, 
compressoren, drukpersen)
Klemmenkasten, schakel- •	
en verdeelinrichtingen; de 
schuine mini-veerdrukklemmen 
bieden voor vele toepassingen 
prijstechnisch een uitstekende 
oplossing.



VOLT

Het maakt niet uit wat voor toepassing u heeft, de ABB 
Compact drukknoppen serie is een duidelijke vooruitgang, 
zowel op technisch als op praktisch gebied. 

ABB drukknoppen, 
meer voor minder 
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Voor meer informatie:

Systeemcomponenten

Telefoon:	 (010) 407 8947

Onze ‘hole-in-one’ gedachte 
maakt het nog makkelijker, van 
begin tot het eind, in één klap 
raak. De druknop of signaallamp
bestaat uit één stuk. U hoeft dus 
geen onderdelen meer in elkaar te 
passen. Monteren is eenvoudig en 
gaat snel. Het enige wat u moet 
doen is, de drukknop bevestigen, 
de ring aandraaien, aansluiten en 
klaar! De ABB drukknoppen en 
signaallampen zijn van een hoge 
kwaliteit, de duurzaamheid wordt 
onderstreept door de minimaal 
aantal van 500.000 schakelingen 
en een hoge beschermingsgraad 
IP66, IP67 & IP69K. Breder gezien 
is deze drukknoppenfamilie een 
deel van het veel omvattend ABB 
programma laagspannings pro-
ducten.

Voor meer informatie:

Systeemcomponenten

Telefoon:	 (010) 407 8947

ADO-snijtechniek klemmen

Door het toepassen van klem-
men met de ADO-snijtechniek 
kunnen de bedradingtijden 
met tot 80% verminderd wor-
den in vergelijking met de con-
ventionele rijgklemmen. 

Bij het toepassen van conven-
tionele rijgklemmen kunnen 

fouten gemaakt worden die de 
ADO-snijtechniek niet toelaat. 
Aansluitfouten, zoals vergeten de 
draad te strippen, te veel of te 
weinig strippen en het opvouwen 
van kabels in de rijgklem zijn met 
de ADO snijtechniek onmogelijk. 
Door de zekere gasdichte verbin-
ding zorgt de ADO-snijtechniek er 

voor dat losse schroeven tot het 
verleden behoren. Verder verhoogt 
de ADO-snijtechniek de veiligheid 
bij zware industrieën. Toepasingen  
die onderhevig zijn aan trillingen 
en schokken. Bovendien worden 
onderhoudstijd en kosten verlaagd.

De ADO-snijtechniek maakt 
gebruikt van speciaal ontwikkeld 
gereedschap om de aansluittijd te 
minimaliseren en het gebruiksge-
mak te maximaliseren. Wanneer 
er een verbinding wordt gemaakt, 
duwt de zogenaamde “tool” de 
isolatie opzij. Vervolgens stuurt de 
tool de onvoorbereide kabel de 
klem in die de kabel vast snijdt en 
dus stevig vasthoudt. Een snelle en 
betrouwbare bedrading is hiermee 
gegarandeerd.

Het handgereedschap is speciaal 
ontwikkeld voor werkzaamheden 
ter plaatse en kan permanent 
binnen het paneel blijven van-
wege de geringe afmetingen. 
Tevens is er een half automatisch 
model beschikbaar, wat toelaat 
dat herhaalde verbindingen wor-
den gemaakt met een minimale 
inspanning van de installateur. 
Voor de vaste werkplaats is er 
een pneumatisch model beschik-
baar, dat de bedradingstrijd en de 

inspanning voor de monteur ver-
eenvoudigd.

Voor bedradingflexibiliteit kan er 
worden gekozen voor rijgklem-
men met aan beide zijden de 
snijtechniek of een combinatie 
van snij- en schroeftechniek. Een 
ander belangrijk voordeel van de 
snijtechniek is de gereduceerde 
grootte. De ADO-snijtechniek is de 
enige rijgklem waarbij twee dra-
den van gelijkwaardige diameter 
en isolatie in één kamer geplaatst 
mogen worden. Bijvoorbeeld vier 
in één klem, twee aan de boven-
zijde en twee aan de onderzijde.

De ADO-snijtechniek voldoen aan 
de eisen zoals omschreven in IEC, 
ATEX, UL en CSA.



Om de nieuwe producten op het gebied van installatiedozen, 
-kasten en schakelmateriaal onder de aandacht te brengen bij 
groothandels en installateurs werd dit jaar in september voor het 
eerst de Noviteitentraining georganiseerd. 

Noviteitentraining druk bezocht
Enthousiaste relaties kamperen bij ABB 
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Het verhaal bij deze foto
Ook de firma v.o.f. Peusen meldde 
zich aan voor de training op 25 
september. Wij moesten de heer 
Peusen meedelen dat de training 
vol gepland was. De heer Peusen 
vond dit jammer, omdat zijn zoon 
toestemming gekregen had van 
de directie van zijn school om de 
Noviteitentraining van ABB bij te 
wonen. Wij beloofden de heer 
Peusen om hem en zijn zoon op 
de reservelijst te plaatsen. Na 
enige inspanning vanuit ABB was 
het toch nog mogelijk om vader 
& zoon uit te nodigen voor de 
Noviteitentraining.

Op donderdagmorgen 25 septem-
ber stonden vader en zoon Peusen 
uit Koningsbosch al heel vroeg, 
een beetje slaperig, op de stoep. 

Wat bleek, ze hadden de nacht 
doorgebracht in hun camper die 
zij de avond ervoor geparkeerd 
hadden op het parkeerterrein van 
ABB. Koningsbosch ligt in Zuid 
Limburg en om de files te vermij-
den zijn vader & zoon de avond 
ervoor al vertrokken naar Ede. Ze 
hadden niet zo goed geslapen 
door de denderende treinen die 
ongeveer om het halve uur langs 
het ABB terrein razen. De bedrijfs-
catering van onze locatie in Ede 
verzorgde een lekker ontbijt voor 
de heren.

Vader en zoon hadden er zeker 
geen spijt van dat zij naar de 
Noviteitentraining waren gekomen 
en ABB vindt het leuk dat relaties 
zo enthousiast zijn.

Voor meer informatie:

Systeemcomponenten

Telefoon:	 (010) 407 8947

Voor meer informatie:

Systeemcomponenten

Telefoon:	 (010) 407 8054

Relais, optocouplers 
en seriële dataconverters

Eindschakelaars

ABB heeft voor u een com-
pleet programma relais, 
optocouplers en seriële data-
converters.

ABB eindschakelaars, ook wel limit switches genoemd,  worden op veel plaatsen 
toegepast. Toepassingen die in de basis op hetzelfde neerkomen; namelijk het  
af geven van een signaal als een grens bereikt wordt. Als een machine zoals bij-
voorbeeld een lift, de maximale hoogte bereikt heeft, moet het aandrijfsysteem 
uitgeschakeld worden. Een eindschakelaar kan dit signaal geven, waardoor een 
circuit ingeschakeld wordt dat uiteindelijk de lift laat stoppen. De eindschakelaars 
worden dus gebruikt worden om grenssignalen af te geven. Dit kan schade aan 
een systeem of de getransporteerde goederen voorkomen.

De relais zijn leverbaar als insteek-
relais, in rijgklem uitvoering en 
als DIN-rail uitvoering. Het span-
ningsbereik loopt van 12VDC t/m 
230VAC en de relais zijn geschikt 
voor bedrading t/m 4 mm2 in zowel 
schroef- als veerdruk-techniek. 
De optocouplers zijn leverbaar als 
insteekrelais, in rijgklem uitvoering
en als DIN-rail uitvoering.
Het spanningsbereik loopt van 
12VDC t/m 230VAC.  

De einschakelaars van ABB zijn in 
staat om deze grenzen te detec-
teren door gebruik te maken van 
een sensor, die een signaal geeft. 
Dit signaal kan vertaald worden als 
een stop signaal voor de machine. 
Het grootste voordeel van de eind-
schakelaar is dat deze onmiddellijk 
een signaal geeft als de grens is 
bereikt.

Er zijn meerdere mogelijkheden 
om dit signaal te genereren zoals 
bijvoorbeeld met een dompelaar, 
een rolwiel of instelbare en meeve-
rende staafjes. De eindschakelaars 
van ABB zijn leverbaar met zowel 
kunststof als metalen behuizing.

De optocouplers zijn geschikt voor 
bedrading t/m 4 mm2 in zowel 
schroef- als veerdruk-techniek. 
De compacte serie optocouplers 
R600 bestaat uit 120 typen en is 
leverbaar in de breedtematen 6 en 
12mm.

Toepassingen:
Transport machines zoals: liften, •	
lopende banden, roltrappen, 
kranen en goederenliften
Slagbomen, automatische deuren •	
(treinen, bus, metro, etc…)
Verpakkingsmachines•	
Textiel machine•	
Houtzagerij•	
Bakkerijen•	



Producttraining Controle paneel
Voor wie?
De producttraining Controle 
paneel is bestemd voor ieder-
een die reeds ervaring heeft 
met ABB i-bus® KNX en het 
Controle paneel wil gaan toe-
passen.

Doelstelling cursus
Tijdens de training maken de 
deelnemers kennis met het 
Controle paneel en met de 
verschillende toepassingen. 

Deze VOLTreffers is uiteraard ook in elektronische vorm beschikbaar, 
surf daarvoor naar www.abb.com/benelux, onder het hoofdstukje 
nieuws, nieuwe publicaties.

VOLT

Daarnaast wordt ingegaan op 
het projecteren en programme-
ren van diverse functies, zoals 
het schakelen van verlichting, 
het dimmen van verlichting, 
lichtscènes, het sturen van 
jaloezieën en centrale functies 
met behulp van het Controle 
paneel. Vanzelfsprekend biedt 
het programma volop gelegen-
heid voor het stellen van vragen 
en het uitwisselen van ervaring-
en.
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KNX-Combicursus
Doel van deze gecertificeerde KNX cursus is dat cursisten elektrotechnische installaties, die 
zijn/worden aangesloten op een KNX-bussysteem leren ontwerpen en leren in gebruik te nemen. 

De cursus is bedoeld voor ser-
vice- en onderhoudsmonteurs, 
projectleiders, werkvoorbereiders 
en E-technici. De cursisten dienen 
kennis te hebben van elektrotech-
nische installaties en Windows.

De volgende onderwerpen 
komen aan de orde:

Systeemargumenten•	
Topologie•	
Communicatie•	
Busdeelnemers•	

Effectief Adviserend Verkopen van ABB i-bus® KNX
Adviserend verkopen? Dat is verkopen op basis van een welgemeend advies door vertrouwen en 
zekerheid in de zakelijke relatie. ABB leert u in deze training de vaardigheden en technieken om 
effectief deze adviserende rol te vervullen en daarmee een vertrouwelijke en langdurige relatie 
met de klant op te bouwen.

Tijdens de training leert u:
Het voorbereiden op het •	
verkoopgesprek
Het effectief voeren van een •	
verkoopgesprek
Belangrijke vraagtechnieken•	
Het kunnen luisteren en •	
feedback geven
Effectief de beste oplossing •	
presenteren

Aan het eind van deze training weet 
u hoe u tot betere verkoopresulta-
ten komt voor ABB i-bus® KNX. De 

training bestaat uit een afwisseling 
van uitleg, interactie en praktijkoe-
feningen.

De training wordt gegeven in het 
trainingscentrum van ABB b.v. aan 
de Frankeneng 15 te Ede. 
De training duurt twee dagen en is 
verdeeld over een periode van twee 
weken. Dit geeft u de mogelijkheid 
om het geleerde alvast in praktijk te 
brengen. De trainingsdagen star-
ten om 09:00 uur en eindigen om 
16:00 uur.

Een vereiste van deze training is 
dat u de mogelijkheden en toepas-
singen van  ABB i-bus® KNX kent. 
Deze kennis kan overigens worden 
verworven door het volgen van een 
basiscursus ABB i-bus® KNX.

Kosten voor de training ‘Effectief 
Adviserend Verkopen’ bedragen 
€ 400,00 p.p.

Basiscursus ABB i-bus® KNX
Voor wie?
De basiscursus ABB i-bus® KNX 
is bestemd voor iedereen die 
te maken heeft of krijgt met het 
intelligente ABB i-bus® KNX bus-
systeem voor regeling en sturing 
van apparatuur in en om de 
woning of kantoor. 

De cursus is bij uitstek geschikt 
voor medewerkers van:

Technische adviesbureaus•	
Installatiebureaus•	
Elektrotechnische groothandels•	

Van cursisten wordt verwacht 
dat zij beschikken over kennis op 
het gebied van elektrotechnische 

installatietechniek en ervaring 
hebben met het werken op een 
PC in een Windows omgeving.

Doelstelling cursus
Tijdens de cursus maken 
de deelnemers kennis met ABB 
i-bus® KNX en met de verschil-
lende toepassingen. Daarnaast 
wordt ingegaan op het projec-
teren en programmeren van 
eenvoudige functies, zoals het 
schakelen van verlichting, het 
dimmen van verlichting, het 
sturen van jaloezieën en cen-
trale functies. Verder krijgen 
deelnemers een introductie 
van het softwarepakket ETS3. 

Vanzelfsprekend biedt het pro-
gramma volop gelegenheid voor 
het stellen van vragen en het uit-
wisselen van ervaringen.

De basiscursus ABB i-bus® 
KNX wordt georganiseerd op een 
groot aantal dagen in het trai-
ningscentrum te Ede. 
De cursussen starten om 10:00 
uur en duren tot ± 16:00 uur. 
Maximaal 8 deelnemers per cur-
sus. Kosten p.p. 85,00 euro.

Installatie•	
Telegramopbouw•	
Powerline•	
Projecteren•	
Inbedrijfname•	
Diagnose en foutzoeken•	

Er zijn vijf lesdagen. Op de zesde 
dag wordt de cursus afgesloten 
met een theorie- en practicum-
examen (90 minuten theorie en 
90 minuten practicum). Als de 
cursist slaagt voor beide examen-

onderdelen, dan ontvangt hij/zij 
een KONNEX-certificaat. De cur-
sus wordt gehouden bij ABB bv, 
Frankeneng 15, te Ede. Lestijden: 
van 9.30 tot 16.30 uur. Kosten: 
€ 1300,-, inclusief lesmateriaal, 
demopakket, lunches en examen. 

Voor meer informatie of voor uw aanmelding neemt u contact op 
met Henda Huijsman: 0318-669318, henda.huysman@nl.abb.com of 
kijk op www.abbconnect.nl.

Voor meer informatie of voor uw aanmelding neemt u contact op 
met Henda Huijsman: 0318-669318, henda.huysman@nl.abb.com of 
kijk op www.abbconnect.nl.

Voor meer informatie of voor uw aanmelding neemt u contact op 
met Henda Huijsman: 0318-669318, henda.huysman@nl.abb.com of 
kijk op www.abbconnect.nl.A
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Voor meer informatie of voor uw aanmelding neemt u contact op met 
Henda Huijsman: 0318-669318, henda.huysman@nl.abb.com of kijk op 
www.abbconnect.nl.

Cursusdata en kosten
De producttraining Controle paneel 
wordt georganiseerd op een groot 
aantal dagen in het trainingscen-
trum te Ede. De cursussen starten 
om 13:00 uur en duren tot ± 16:30 
uur. De cursusdata zijn op aan-
vraag. Kosten voor deze training 
bedragen € 50,00 p.p. 




